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防爆摄像机

满足恶劣环境需求的低噪声 AC-DC 解决方案 

客户挑战

一家制造商正在考虑提高其一款视频安全监控摄像机的系统可靠性，以便用

于其它摄像机不支持的存在潜在爆炸威胁的环境以及恶劣有毒环境下的大量

应用中。

与此同时，他们希望通过这些更小尺寸的器件提供其应有的优异功能和性能，

以实现简单的安装。

当目标移动或者精确识别很重要时，即使是在光照不确定的情况下，也能提

供清晰锐利的图像。

解决方案

PFM 隔离式 AC-DC 转换器用于将 AC 电压转换至 48V 电轨。PRM 稳压器为摄像机供电，以便提供必要的低噪声输入。 
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结论

电源噪声会降低安全监控系统的总体性能，因此电源解决方案必须提

供低纹波和低 EMI，才能最大限度地提高视频输出的质量。这是通过

所选解决方案的低噪声拓扑实现的。

PRM 能够支持高达 500 µF 的外部电容（因此减少了输出纹波），

只需使用几个小型组件进行滤波，就能轻松控制该设备的噪声水平，

确保所需的高质量图像。

在新设计中使用高功率密度的轻量级电源组件，将整个 AC-DC 电源

解决方案的占位面积锐减到了仅 58.8 平方厘米。电源和滤波器尺寸的

大幅缩小，帮助设计人员缩小了整个系统的尺寸，对安全监控设备安

全、高效、永不过时的安装起到了推波助澜的作用。

坚固的封装在恶劣环境下以及极大的温度范围内（包括 -40°C 的
冷启动）实现了可靠的工作。

vicorpower.com UW17V1 © 2017 年 Vicor 公司版权所有。保留一切权利。 

AIM 

产品系列的主要规格

支持 PFC 的 PFM 隔离式 AC-DC 转换器 

输入电压 通用整流：85 – 264 VRMS 

输出电压
24 和 48V 
隔离式稳压输入

输出功率 400W  

效率 高达 92% 

功率密度  ≥127 W/in3

尺寸
PFM 4414：111 x 36 x 9.4 毫米 
PFM 4914：125 x 36 x 9.4 毫米 

产品系列的主要规格

PRM 稳压器 

输入电压 48V (36 – 75V)（通信级） 

输出电压 48V 

输出功率 高达 600W 

效率 高达 97% 

尺寸
全 Chip：32.5 x 22 x 6.73 毫米 
半 Chip：22 x 16.5 x 6.73 毫米 

小巧
纤薄

低EMI 坚固
耐用

48V 
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